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Ugentlig timer kan indstilles til at
starte nar som helst pa daglig eller
ugentlig basis.

3D-luftstrem kombinerer lodret og
3- D vandret autosving for at cirkulere luft
helt ud i hjgrnene af selv store rum.

Energibesparende i standbydrift.
Stremforbruget reduceres med ca.
80% i standbyfunktion.

~ V.| Lydsvag drift ned til 19 dBA.
L En af markedets mest lydsvage
varmepumper.

Econo-funktion (sparefunktion) reducerer
stroamforbruget til fordel for andre appa-
rater, som er mere streamkraevende.

@ Fuld komfort. Opvarmning

%%5 og kegling i en enhed. Emura indedelen har

vundet flere priser
for sit smukke,
O Luftfugtigheden indendars kan formskenne design.

reduceres uden pavirkning af
AFFUGT| rumtemperaturen. BLUE FIN

Blue fin behandling af varmeveksleren gor
udedelen vejrbestandig og modstands-
dygtig overfor det harde nordiske klima.
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Alle skruer og kabinettet i udedelen er
pulverlakerede og varmegalvaniserede
og ruster ikke.

==| Bevaegelsessensor i 2 retninger. En sensor styrer luftstramme
Qx vaek fra personer og skifter automatisk til energibesparende
funktion, ndr ingen personer registreres i rummet.

Udedelen er udstyret med en saerlig
Daikin patenteret svingkompressor
for stabil drift og lang levetid.

— | | komfortfunktion skifter indedelen automatisk vinklen pa
L%}\ luftudledningslamellem afhaengig af funktion. | keledrift

bleeser den opad for at undga traek, i varmedrift blaeser den
nedad for at undga kolde fodder.
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R32 - FREMTIDENS K@LEMIDDEL

R32 ER ET MILJBVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KGLEMID-
DEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 ggr din varmepumpe mere 24/7/365

energieffektiv og reducerer miljgpdvirkningen med op til St ri n
68% i forhold til det traditionelle kalemiddel R410A. y g

via online app (inkl.)




Emura-R32/FTXJ+RXJ @

Kolekapacitet (min/nom./maks) kW 0,9/2,4/3,3 0,9/3,5/4,1
Varmekapacitet (min/nom./maks.) kW 0,9/3,2/4,7 0,9/4,0/51
Arsbaseret Koeling Energiklasse A+++ A++
virkningsgrad Pdesign® kW 2,40 3,50
(i overensstem- SEER 364 219
melse med - ! !
EN14825) Arligt energiforbrug
KWh 97 170
Opvarmning Energiklasse A++
(gennemsnits- Pdesign® kW 2,70 3,00
kli
ima) SCOP 4,60
Arligt energiforbrug
KWh 821 913
Mal Enhed Hgjde x Bredde x Dybde 303x998x212
mm
Lydeffektniveau | Keling/opvarmning dBA 54/56 59/59
Lydtryksniveau | Keling Haj/Lav/Stille drift 38/25/19 45/26/20
dBA
Opvarmning Hgj/Lav/Stille drift 41/28/19 45/29/20
dBA
Mal Enhed Hgjde x Bredde x Dybde 550x765x285
mm
Lydeffektniveau | Keling/opvarmning dBA 59/59 61/61
Lydtryksniveau | Keling/opvarmning dBA 46/47 49/49
Kglemiddel Type R-32
Pafyldning kg 0,76

(1) Der ydes garanti i henhold til geeldende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og
27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.
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DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERAND@R

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end
95 ars erfaring i udvikling og produktion af inde-
klimalgsninger. Daikin udvikler og producerer i
Europa til Europa og har vundet adskillige priser
for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-
specialisten, der leverer kvalitet til markedet.
Derfor skal du veelge Daikin, ndr du vaelger
varmepumpe eller klimaanlaeg.

OO0 MERE INFO:
E55:] WWW.DAIKIN.DK
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